| Gver tio ar har LAPP framgangsrikt utvecklat produkter for forbindning
av solcellssystem. Har presenterar vi vara “high runners”, som vi
erbjuder direkt fran vart lager till mycket konkurrenskraftiga priser.

Solcellskabel H1Z22Z22-K

* Halogenfri och med bra brandegenskaper T |
* Vader- och UV-bestandig samt med 25 ars férvantad livslangd enligt EN 50618

* Talig mot mekanisk paverkan

* Temperaturomrade: -40°C till +120°C

CPR brandklass Dca-s2-d2-a1. Godkénd for installation i byggnader.

»High runners”

| E-NR ART NR BENAMNING YTTERDIAMETER (mm) CPR
0523390 1023759 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X4 SVART 5,5 Dca-s2-d2-al
0523400 1023760 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X6é SVART 6,0 Dca-s2-d2-al
0523410 1023761 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X10 SVART 7,1 Dca-s2-d2-al

0523420 1023774 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X4 ROD 5,6 Dca-s2-d2-al
0523430 1023775 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X6 ROD 6,0 Dca-s2-d2-al
0523440 1023776 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X10 ROD 7,1 Dca-s2-d2-al
0523450 1023789 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X4 BLA 5,5 Dca-s2-d2-al
0523460 1023790 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X6 BLA 6,0 Dca-s2-d2-al
0523470 1023791 H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X10 BLA 7,1 Dca-s2-d2-al

Solcellskabel OLFLEX® SOLAR XLWP

* Tal langvarig forlaggning i vatten (platta tak, ror i mark)

* Halogenfri och med bra brandegenskaper

* Ozon- och vaderresistent enligt EN 50396 och EN 50618

* Ledararea i sortimentet: 4 mm2-16 mm?, tva farger, svart/svart med réd rand
* Temperaturomrade: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

"High runners”

E-NR ART NR BENAMNING YTTERDIAMETER (mm) CPR
0523300 1023601 OLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 SVART 5,8 Eca
0523310 1023602 OLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 SVART 6,4 Eca
0523340 1023621 OLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 SVART/ROD 5,8 Eca

0523350 1023622 OLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 SVART/ROD 6,4 Eca
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RUKTER FOR SOLG

SUNTUBE, solcellskabel med ytterholje

* Du slipper dra ledarna i en skyddsslang

* Halogenfri

* UV-bestandig

e Temperaturomrade: -30°C till +70°C

 Ledararea: 6 mm2, 4 mm? pé forfradgan

* Uppbyggd av H1Z272-K och 6verdragen med coating.

"High runners”

ART NR BENAMNING CPR

83084588 SUNTUBE Ellipse 2x6 SVART Dca-s2-d2-al
83084589 SUNTUBE Elipse 2x6 ROD Dca-s2-d2-al
83084590 SUNTUBE Rund 2x6 SVART Dca-s2-d2-al
83084591 SUNTUBE Rund 2x6 ROD Dca-s2-d2-al
83084592 SUNTUBE Rund 3x6 SVART Dca-s2-d2-al
83084593 SUNTUBE Rund 3x6 ROD Dca-s2-d2-al
83084596 SUNTUBE Rund 4x6 SVART Dca-s2-d2-al
83084597 SUNTUBE Rund 4x6 ROD Dca-s2-d2-al

EPIC® SOLAR

 Vadertéliga kontaktdonssystem

* Lagt kontaktmotstand for effektiv kraftéverforing
* Krimpanslutning for séker féltinstallation
 Splitterversion for parallellkoppling

 Totala sortimentet: 2,5 mm?-16 mm? S oM e
* Chassikontakter fér paneler och skap

* Temperaturomrade 4Plus: -40°C till +105°C

* Temperaturomrade Splitter: -40°C till +85°C.

”H'\gh runners” SPLITTER MFF SPLITTER FMM

E-NR ART NR BENAMNING

5142045 44428235 EPIC® SOLAR 4Plus M HANE 4...6 mm?
5142051 44428236 EPIC® SOLAR 4Plus F HONA 4...6 mm?
5142042 44428226 EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF

5142043 44428227 EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM

SKINTOP® SOLAR

* Ozon- och vaderbesténdig plastforskruvning

* Vibrationsskydd samt dragavlastning

* M12 och M16 gédnga

* Hog brandklassning enligt UL 94V-0/94-5VA

* Temperaturomrade: -40°C till +100°C (plus +125°C).

"High runners”

E-NR ART NR BENAMNING KABELDIAMETER (mm)
1477169 53113300 SKINTOP® SOLAR M12 3,5-7
1477170 53113310  SKINTOP® SOLAR M16 7-9
1477171 53113321  SKINTOP® SOLAR plus M12 3,5-7
1477172 53113331  SKINTOP® SOLAR plus M16 7-9

->



SKINTOP® kontramutter

"High runners”

E-NR ART NR BENAMNING FORPACKNING (ST)
1476880 53119100  SKINTOP® GMP-GL KONTRAMUTTER M12 100
1476881 53119110  SKINTOP® GMP-GL KONTRAMUTTER M16 100

UV-bestandiga buntband

* Polyamid 6.6 UV-bestandiga buntband

* UV-bestandiga enligt EN 62275 metod A

* Minst 15 ars livslangd i skandinaviska férhallanden.
”ngh runners”

ART NR BENAMNING SAMT MATT (MM) FORPACKNING (ST)

83871385  BUNTBAND 100 ST SVART UV 200X4,8 100

83871386 BUNTBAND 100 ST SVART UV 290X4,5 100

83871387  BUNTBAND 100 ST SVART UV 365X7,5 100

Varningsskyltar for solcellsmontage

» Vaderbestandiga varningsetiketter

* Material: Vinyl

¢ Temperaturomrade: -40°C till +80°C
* Hog vidhéftning

e Finns i fler varianter och material.
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"High runnerS

ART NR BENAMNING ANTAL
83880515 Mérkningskit 1 Solceller
Bestar av:

83880466 Fréanskiljare 150x103
83880526 Elkoppl.Anl. 50x35 dekal
83880480 VX Spén. satt 103x150
83880481 VX Spén. satt 52x75
83880479 App. Spéan. satt 52x75
83880477 DC-Franskiljare 52x75
83880469 PV 103x150 dekal
83880470 PV 52x75 dekal
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