
 Produktinformation

SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, watertight PG special sealing brass cable gland with high strain relief and gentle cable clamping

Optimal dragavlastning

Robust

Vattentät

Fördelar
Vattentät
Varsam kabelåtdragning
Robust
Hög dragavlastning

Användningsområden
Vattentät förskruvning med koniskt tätningspackning.
Pumpar
Flottörströmbrytare

Design
PG-gänga

Övrigt
Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
Lämpligt tillbehör: SKINDICHT® SHV tätningskoner
Exempel på orderbeskrivning:
SHV 13,5 / 9 / 9
13,5 = PG kompressionsskruvens gänga
9 = PG anslutningsgänga
9 = fri öppning på tätningskonan
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 Produktinformation

SKINDICHT® SHV

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera: Installationsmåtten

finns i bilaga T21
Material: Material: förnicklad mässing

Tätningskon: CR
O-ring: NBR

Skyddsklass: IP 68 - 10 bar
Temperaturområde: -20°C till +80°C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.
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Art nr Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) SW 1/2 mm Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp.
SKINDICHT® SHV
52002530 SHV 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
52002550 SHV 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52002540 SHV 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52002570 SHV 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52002560 SHV 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52010650 SHV 13,5/9/9 6,5 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52010660 SHV 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52010670 SHV 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52010680 SHV 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52002600 SHV 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52002590 SHV 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52010690 SHV 16/11/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52010700 SHV 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52010710 SHV 16/11/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52010720 SHV 16/13,5/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52010730 SHV 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52010740 SHV 16/13,5/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52002640 SHV 16/16/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52002630 SHV 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52002620 SHV 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52010750 SHV 21/16/16 13,3 - 15,6 30 40.0 7 25
52010760 SHV 21/16/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52010770 SHV 21/16/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002670 SHV 21/21/16 14,8 - 15,8 30 38.0 7 25
52002660 SHV 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52002650 SHV 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002710 SHV 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10
52002700 SHV 29/29/24 21,8 - 23,8 40 44.5 8 10
52002690 SHV 29/29/26 23,8 - 25,8 40 44.5 8 10
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