
 Produktinformation

ETHERLINE® TRAY

Industriell Ethernetkabel för stigare och allmänna installationer, CMR, PLTC och CMG-godkännande enligt UL och CSA, lämplig
för EtherNet/IP-applikationer, 1 upp till 10 Gbit/s dataöverföring.

Info
PLTC (Power limited tray cable) för skyddad kabeldragning på kabelrack

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Flamhämmande

Mekanisk resistens

Oljeresistent

Fördelar
Brett användningsområde tack vare flera godkännanden
4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet
Cat.7 kvalificerad för 10Gbit/s

Användningsområden
Lämplig för EtherNet/IP applikationer
Fast dragning
Industrimaskiner, industribyggnader i USA
För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
Installationsmetoder: i slang, kanaler, kabelstegar, elschakt
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 Produktinformation

ETHERLINE® TRAY

Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
Oljeresistent enligt UL OIL RES I

Standarder/Godkännanden
c(UL)us Typ CMG (75°C) enligt UL 444 / CSA 22.2
c(UL)us Typ PLTC enligt UL 13
elektriska krav enligt IEC 61156-5

Design
Ledarisolering: baserad på polyolefin
Färgkodad enligt EIA /TIA 568A och B
Tvinnade par (TP)
Yttermantel av PVC

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Högsta spänning (peak): (ej för starkström) 125 V
Minsta böjningsradie: Flexibel: 15 x kabeldiametern

Fast: 10 x kabeldiametern
Impedans: Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6
Temperaturområde: Sporadisk böjning: -25°C till +80°C

Fast: -40°C till +80°C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.
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Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Yttre diameter mm Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km)
2170450 ETHERLINE® TRAY Cat.5e

Y 4x2x22AWG
4x2xAWG22/7 9.6 59,368 119

2170463 ETHERLINE® TRAY Cat.6A
Y 4x2x22AWG

4x2xAWG22/7 9.9 84,238 -

2170472 ETHERLINE TRAY Cat.7 Y
4x2xAWG22/1

4x2xAWG22/1 8.9 356,14 101
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