
 Produktinformation

ÖLFLEX® DC ESS SC

Kabel designad för ESS och optimerad för DC 1500 V enligt standard EN50618

ÖLFLEX<sup>®</sup> DC ESS SC är en halogenfri, flamhämmande kraftkabel för DC-drift

Info
DC ESS SC är en halogenfri, flamhämmande kraftkabel för DC-drift
För applikationer inom energilagring (ESS)
Förbättrade egenskaper i händelse av brand

Flamhämmande

Halogenfri

Oljeresistent

Temperaturbeständig

UV-beständig

Fördelar
Enkel installation tack vare flexibel design
Minimerar skador på byggnader och utrustningar orsakad av saltsyra vid brand
Halogenfri samt reducering av brandspridning, rökdensitet och giftiga gaser vid brand

Användningsområden
Intern och extern ledningsdragning inom Energy Storage Systems (ESS)
För utomhusapplikationer
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 Produktinformation

ÖLFLEX® DC ESS SC

Produktegenskaper
Brandegenskaper: Halogenfri (IEC 60754-1), Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2), Låg rökdensitet (IEC 61034-2), Låg giftighet (EN
50305), Brandspridningsklass (IEC 60332-1-2)
Flamhämmande enligt IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25
Oljebeständig enligt IEC 60227-1 (ST9) samt EN 50264-1 (EM 104)
Ozonresistent enligt EN 50396
UV-beständig enligt ISO 4892-2

Standarder/Godkännanden
Design enligt EN 50618

Design
Fintrådiga ledare av förtent koppar
Ledarisolering av halogenfri, flamhämmande tvärbunden polyolefinblandning
Yttermantel av halogenfri, flamhämmande tvärbunden polyolefinblandning
Yttermantelns färg: Svart

Tekniska data
Temperaturområde: Fast: -40°C till +120°C (max ledartemperatur)
Minsta böjningsradie: Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern

Fast: 5 x Kabeldiametern
Märkspänning: DC 1500 V
Ledaruppbyggnad: Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5 / IEC 60228 klass 5
Provspänning: AC 6500 V
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Art nr Antal ledare och mm² per
ledare

Yttre diameter (mm) Färg Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km)

85153001 1 X 1.5 4.6 svart 14 20
85153002 1 X 2.5 5.0 svart 24 30
85153003 1 X 4.0 5.4 svart 38 46
85153004 1 X 6.0 6.0 svart 58 66
85153005 1 X 10.0 7.2 svart 96 106
85153006 1 X 16.0 8.7 svart 154 174
85153007 1 X 25.0 10.6 svart 240 271
85153008 1 X 35.0 12.2 svart 336 376
85153009 1 X 50.0 14.4 svart 480 524
85153010 1 X 70.0 16.4 svart 672 728
85153011 1 X 95.0 18.4 svart 912 981
85153012 1 X 120.0 20.2 svart 1152 1233
85153013 1 X 150.0 22.4 svart 1440 1541
85153014 1 X 185.0 25.2 svart 1776 1904
85153015 1 X 240.0 28.6 svart 2304 2446
85153016 1 X 300.0 32.0 svart 2880 3050
85153017 1 X 400.0 36.0 svart 3840 4047
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