
 Produktinformation

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Silikonkablar med utökat temperaturområde

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - kraft- och styrkabel i silikon för användning i maskiner och anläggningskonstruktion, för temperaturer
upp till +180°C

Info
Klassikern för multifunktionell användning
Fler mått och färger vid förfrågan
CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Halogenfri

Köldbeständig

Temperaturbeständig

Fördelar
Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Användningsområden
Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga isolerings- och mantelmaterial blir spröda efter en kort tid
Typiska användningsområden
- Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten
- Bageriutrustning och industriugnar
- Elmotortillverkning
- Tillverkning av bastu/solarium
- Termo- och uppvärmningselement
- Ljusteknik
- Ventilationsteknik
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- Luftkonditioneringsteknologi
- Galvaniseringsteknologi

Produktegenskaper
Halogenfri (IEC 60754-1), inga korrosiva gaser (IEC 60754-2), brandspridningsklass (IEC 60332-1-2)
Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro
av luft

Standarder/Godkännanden
Baserad på EN 50525-2-83

Design
Ledare av fintrådig förtent koppartråd
Silikonbaserad ledarisolering
Ledare tvinnade i lager
Silikonbaserad yttermantel, röd-brun

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaridentifikation: Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Från 6 ledare: svart med vita siffror
Ledaruppbyggnad: Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie: Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern

Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning: U0/U: 300/500 V
Provspänning: 2000 V
Skyddsledare: G = med gröngul skyddsledare

X = utan skyddsledare
Temperaturområde: -60 °C till +180 °C

(tillräcklig ventilation förutsätts)

Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid
förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.
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Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per
ledare

Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
0046001 - 2 X 0.75 6.4 14,4 59
0046002 - 3 G 0.75 6.8 21,6 70
00460033 - 4 G 0.75 7.6 28,8 89
00460043 - 5 G 0.75 8.5 36 112
0046005 - 6 G 0.75 9.2 43,2 131
0046006 - 7 G 0.75 9.2 50,4 136
0046007 - 2 X 1.0 6.6 19,2 66
0046008 - 3 G 1.0 7 29 79
00460093 - 4 G 1.0 7.9 38,4 101
00460103 - 5 G 1.0 8.8 48 127
0046012 - 7 G 1.0 9.5 67 156
0046013 0251710 2 X 1.5 7.6 29 90
0046014 0251720 3 G 1.5 8 43 109
00460153 0251730 4 G 1.5 8.8 58 134
00460163 0251740 5 G 1.5 9.6 72 163
0046018 - 7 G 1.5 10.4 101 202
0046039 - 12 G 1.5 14 173 361
0046040 - 16 G 1.5 16.2 230,4 478
0046041 - 20 G 1.5 17.5 288 574
0046042 - 24 G 1.5 19.8 345,6 720
0046019 - 2 X 2.5 8.8 48 128
0046020 0251750 3 G 2.5 9.7 72 167
00460213 0251760 4 G 2.5 10.6 96 206
00460223 0251770 5 G 2.5 11.6 120 251
0046024 - 7 G 2.5 12.6 168 313
0046025 - 2 X 4.0 10.8 76,8 196
0046026 - 3 G 4.0 11.5 115 241
00460273 - 4 G 4.0 12.6 154 300
00460283 - 5 G 4.0 14 192 374
0046030 - 7 G 4.0 15.6 269 486
0046031 - 2 X 6.0 12.4 116 268
0046032 - 3 G 6.0 13.2 173 333
00460333 - 4 G 6.0 14.7 230 425
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00460343 - 5 G 6.0 16.6 288 538
0046036 - 7 G 6.0 18.6 403 705
00460373 - 4 G 10.0 19.4 384 707
00460453 - 5 G 10.0 21.6 480 878
00460383 - 4 G 16.0 21.4 614 1004
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