
 Produktinformation

UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter

Ventilkontakt till öppen ände

Sensor/actuator cordset, Valve connector on free conductor end, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C,
IP65/IP67

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Monteringstid

Utrymmeskrav

Släpkedja

Vattentät

Fördelar
Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
Snabb och enkel felsökning

Produktegenskaper
Lämplig för släpkedjor
Med skyddskrets (Z-diod), PE bryggad (utom konstruktionen AD)
Statusindikering via LED (gul)
Tillslagsindikering via 2 LED (röd/grön)
Kablarna har märkhållare
PWIS-fri

Design
3 eller 5 x 0.5 mm²
Ledaridentifikation:
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 Produktinformation

UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter

Svarta ledare med vita siffror +grön/gul
Yttermantel: halogenfri PUR, svart
Kabeldiameter:
4,5 mm
5,3 mm

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material: Material Kontakt: CuSn

Plätering: Ag
Skyddsklass: IP65/IP67
Omgivningstemperatur (drift): Ventilkontakt -20 °C till +85 °C

Fast dragning -40 °C till +80 °C
Rörlig -20 °C till +80 °C

Märkström: 4 A

Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid
förfrågan.
Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.
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Art nr Benämning Antal poler Längd (m) LED Märkspänning (V) Förp.
Ventilkontakt DIN-A (18 mm)
22260584 AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576 AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577 AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilkontakt DIN-A (18 mm) för tryckvaktsgivare
22260589 AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
22260590 AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 LEDs 24 1
22260591 AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 LEDs 24 1
Ventilkontakt DIN-B (10 mm)
22260585 AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578 AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579 AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilkontakt B-IND (11 mm)
22260586 AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580 AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581 AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilkontakt DIN-C (8 mm)
22260587 AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582 AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583 AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilkontakt C-IND (9,4 mm)
22260588 AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574 AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575 AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
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