
 Produktinformation

Power H-S

Kraftinsatser

Kontaktdonsinsatsen är lämplig för överföring av höga strömstyrkor på små områden. Den har axialskruvanslutningar för
installation utan specialverktyg.

Info
Väldigt hög strömöverföring i ett litet utrymme
Axiell skruvanslutning för montering utan specialverktyg

Maskin- och anläggningkonstruktion

Brett kabelomfång

Temperaturbeständig

Fördelar
Snabb och enkel montering
Väldigt hög strömöverföring
Utrymmesbesparande
Axiell skruvanslutning för montering utan specialverktyg

Användningsområden
Maskinteknik
Anläggningsteknik
Förnyelsebar energi

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt
kontaktdon

Märkspänning (V): IEC: 1000 V AC/DC
UL: 600 V AC/DC
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Power H-S

Stötspänning: 8 kV
Märkström: IEC: 40 A

UL: 85 A
CSA: 44 A

Miljöklass: 3
Brännbarhet: UL94 V-0
Kontaktmotstånd: < 1 mOhm
Antal poler: 4 + PE
Anslutningsmetoder: Axiell skruvanslutning

2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Skalningslängd (mm): 8
Material: PC, polykarbonat
Antal matningar: 500
Temperaturområde: -40 till +125 °C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.

Senaste uppdatering (26.04.2024) 2 / 4
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16



 
Produktinform

ation

Pow
er H

-S

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Senaste uppdatering (26.04.2024)
1 / 1

Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i m

otsvarande datablad.
PN

 0456 / 02_03.16

Art nr Artikelbeskrivning Kontakttyp Antal driftsatta kontakter Antal / förp.
H-S axiell skruvanslutning
10407910 H-S 4+2xPE SAS hane 4 + PE 10
10407900 H-S 4+2xPE BAS hona 4 + PE 10

©
2024 Lapp G

roup - all rights reserved.



 Produktinformation

Power H-S

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Senaste uppdatering (26.04.2024) 4 / 4
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

http://www.tcpdf.org

