
 Produktinformation

90° adapter M- & PG-gänga

Svart eller grå

Används tillsammans med rak slangförskruvning för att skapa en 90° förskruvning. God olje- och kemikaliebeständighet. Beställ
direkt i vår webshop!

God kemisk resistens

Halogenfri

UV-beständig

Fördelar
Används tillsammans med rak förskruvning för att skapa en 90° förskruvning

Användningsområden
I kombination med RTA rak förskruvning M- och PG-gänga

Produktegenskaper
God olje- och kemikaliebeständighet
Brandspridningsklass: UL94-V2
Med M- och PG-gänga

Tekniska data
Material: Polyamid 6 (PA6)
Temperaturområde: -20°C till +80°C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter
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inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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Art nr Benämning Färg Gänga Förp (m) L (mm) B (mm) F & M (mm) Förp (st)
83151165 Adapter 90° M12 svart M12X1,5 8 10 19 20,5 25
83151140 Adapter 90° M16 svart M16 x 1,5 11 12 25 26,5 25
83151141 Adapter 90° M20 svart M20 x 1,5 14 12 31 27 25
83151142 Adapter 90° M25 svart M25X1,5 18,5 14 33,5 34 25
83151143 Adapter 90° M32 svart M32X1,5 24 14 42,5 42,5 10
83151144 Adapter 90° M16 Grå M16 x 1,5 11 12 25 26,5 25
83151145 Adapter 90° M20 Grå M20 x 1,5 14 12 31 27 25
83151146 Adapter 90° M25 Grå M25X1,5 18,5 14 33,5 34 25
83151147 Adapter 90° M32 Grå M32X1,5 24 14 42,5 42,5 10
83151148 Adapter 90° PG7 svart PG7 8 10 19 20,5 25
83151149 Adapter 90° PG9 svart PG9 8 10 19 20,5 25
83151150 Adapter 90° PG11 svart PG11 11 12 25 26,5 25
83151151 Adapter 90°

PG13,5
svart PG13,5 14 12 31 27 25

83151152 Adapter 90° PG16 svart PG16 14 12 31 27 25
83151153 Adapter 90° PG21 svart PG21 18,5 14 33,5 34 25
83151166 Adapter 90° PG29 svart PG29 24 14 42,5 42,5 10
83151155 Adapter 90° PG7 Grå PG7 8 10 19 20,5 25
83151156 Adapter 90° PG9 Grå PG9 8 10 19 20,5 25
83151157 Adapter 90° PG11 Grå PG11 11 12 25 26,5 25
83151158 Adapter 90°

PG13,5
Grå PG13,5 14 12 31 27 25

83151159 Adapter 90° PG16 Grå PG16 14 12 31 27 25
83151160 Adapter 90° PG21 Grå PG21 18,5 14 33,5 34 25
83151161 Adapter 90° PG29 Grå PG29 24 14 42,5 42,5 10
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