
 Produktinformation

SILVYN® SLI/UI, rostfri rak förskruvning

M-gänga

Korrosionsbeständig slangförskruvning i rostfritt stål som används tillsammans med rostfri skyddsslang. Hög mekanisk hållfasthet.
Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistens

Korrosionsbeständig

Mekanisk resistens

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar
Korrosionsbeständig
Hög mekanisk hållfasthet

Användningsområden
I kombination med rostfri slang SLI/UI
Offshoreapplikationer
Utomhusapplikationer
Maskin- och anläggningsteknik

Övrigt
Finns på förfrågan i rostfritt stål AISI 316
Adapterset måste alltid beställas till förskruvningar 5/16'' till 1.1/4''
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 Produktinformation

SILVYN® SLI/UI, rostfri rak förskruvning

Tekniska data
Material: Rostfritt stål (AISI 303) förnicklad mässing, polyamid och NBR-

gummi
Skyddsklass: IP40
Temperaturområde: -55°C till +260°C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter
inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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Art nr E-nummer Slang dim. Gänga M Inner-Ø (mm) A mm B (mm) C (mm) E (mm) Förp (st) Anamet-
beteckning

Passande
adapter

55503436 1411570 5/16'' M16x1,5 6,8 35 12 27 24 10 812.015.9 55503440
55503415 1411571 3/8'' M16x1,5 9,8 35 12 27 24 10 812.016.9 55503441
55503416 1411572 1/2'' M20x1,5 13,9 37 13 30 27 10 812.020.9 55503442
55503417 1411573 3/4'' M25x1,5 18,5 40 15 36 36 5 812.025.9 55503443
55503418 1411574 1'' M32x1,5 22,8 46 15 46 46 5 812.032.9 55503444
55503437 1411575 1.1/4'' M40x1,5 30,8 52 16 54 52 2 812.040.9 55503445
55503419 - 1.1/2'' M50x1,5 36,8 56 18 63 60 2 812.050.8 -
Adapter
55503440 1411585 5/16'' - - - - - - 10 817.210.6 -
55503441 1411586 3/8'' - - - - - - 10  817.312.6 -
55503442 1411587 1/2'' - - - - - - 10 817.316.6 -
55503443 1411588 3/4'' - - - - - - 5 817.320.6 -
55503444 1411589 1'' - - - - - - 5 817.326.6 -
55503445 1411590 1.1/4'' - - - - - - 2 817.235.6 -
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