
 Produktinformation

Ändfästen standard UNIFLEX 1665

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen, dragavlastningskammar som tillbehör. Beställ direkt i vår
webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

God kemisk resistens

Halogenfri

Monteringstid

UV-beständig

Fördelar
Enkel montering
Kan monteras i fyra olika lägen
Dragavlastningskammar finns som tillbehör

Användningsområden
I kombination med UNIFLEX 1665 släpkedjor

Produktegenskaper
Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Tekniska data
Färg: svart
Material: KS-PA
Temperaturområde: -40°C till +100°C
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Ändfästen standard UNIFLEX 1665

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter
inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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Art nr Benämning Bi (mm) b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) b4 (mm) Antal tänder, nz
Ändfästen
83514295 Fast ände (tapp) 50 - - - - -
83514302 Rörlig ände (hål) 50 - - - - -
83514296 Fast ände (tapp) 75 - - - - -
83514303 Rörlig ände (hål) 75 - - - - -
83514297 Fast ände (tapp) 100 - - - - -
83514304 Rörlig ände (hål) 100 - - - - -
83514298 Fast ände (tapp) 125 - - - - -
83514305 Rörlig ände (hål) 125 - - - - -
83514299 Fast ände (tapp) 150 - - - - -
83514306 Rörlig ände (hål) 150 - - - - -
83514131 Fast ände (tapp) 175 - - - - -
83514130 Rörlig ände (hål) 175 - - - - -
83514459 Fast ände (tapp) 200 - - - - -
83514458 Rörlig ände (hål) 200 - - - - -
83514300 Fast ände (tapp) 225 - - - - -
83514307 Rörlig ände (hål) 225 - - - - -
83514301 Fast ände (tapp) 250 - - - - -
83514308 Rörlig ände (hål) 250 - - - - -
Dragavlastningskammar
83514309 - - 61 70 20 - 4
83514310 - - 86 70 - 20 6
83514311 - - 111 70 - 40 8
83514312 - - 136 70 - 65 10
83514313 - - 161 70 - 90 12
83514132 - - 175 70 - - 14
83514314 - - 236 70 - 165 18
83514315 - - 261 70 - 190 20
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